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爱安特自营商城焕新登场，注册有礼，一键直达
400-6699-428 www.ant-fa.com

隐藏式合页
内镶门·外装门·插销型·锥孔+焊接型

型号 负载
(kg)

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷规格

HGHBUC 70 12 0.08
HGHZUA 48

15 0.05
HGHZUB 50

❶代号 类型 适用内/外装门 🄼材质 🅂表面处理
HGHBUC

插销型 锥孔+焊接型 外装门
SPCC 镀锌

HGHZUA
ZDC

喷塑(亚光黑)
HGHZUB 镀铬
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❶代号 - ❷规格

HGHBUC - 70
订购编号示例

交期缩短

数量 1~9 10~

价格 100% 现询
优惠价

数量分类 小单 中大单 大单
数量 1~50 51~100 100~

交货期 通常 7工作日 现询交货期

视角标准：第一视角


