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爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快      个工作日出货！
400-6699-428 www.ant-fa.com
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圆柱内六角接头

全铜快插系列
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❶ 代号 ❷尺寸系列 d T L1 H S(对边) D

HGCHR

045B

φ4

M5 19 3.6 2

φ8041A R1/8 18.5 7 2.5

042A R1/4 18.5 9 2.5

065B

φ6

M5 25 3.6 2

φ12

061A R1/8 24 7 5

062A R1/4 25 9 5

063A R3/8 26 9.5 5

064A R1/2 27 11.5 5

081A

φ8

R1/8 27.5 7 5

φ14
082A R1/4 26.5 9 6

083A R3/8 27 9.5 6

084A R1/2 28 11.5 6

101A

φ10

R1/8 32 7 5

φ16
102A R1/4 29 9 6

103A R3/8 28 9.5 8

104A R1/2 29 11.5 8

121A

φ12

R1/8 30 7 5

φ18
122A R1/4 32 9 6

123A R3/8 30 9.5 10

124A R1/2 29 11.5 10

142A

φ14

R1/4 36 9 6

φ21
143A R3/8 36 9.5 8

144A R1/2 35 11.5 10

146A R3/4 37 13 12

162A

φ16

R1/4 36 9 6

φ23
163A R3/8 37 9.5 10

164A R1/2 37 11.5 12

166A R3/4 37 13 12

❶代号 🄼材质 🅂表面处理
HGCHR 铜 镀镍

大批量订单新产品

NEW

CAD

❶代号 - ❷尺寸系列

HGCHR - 102A
订购编号示例

视角标准：第一视角


