
D310 Zmeny vyhrazeny

INDUKČNÍ SPÍNAČ

Technické údaje:
Jmenovité provozní napetí Ue: 24 V DC
Provozní napetí Us: 10 - 30 V DC
Proud naprázdno I0 tlumený/netlumený: ≤ 8 mA/≤ 1 mA
Reprodukovatelná presnost R: ≤ 5%
Okolní teplota Ta: -40 až +85°C
Spínací kmitocet f: 3000 Hz
Ochranná trída dle IEC 529: IP 67
Materiál skríné: ocel, nerez
Zpusob pripojení: Zástrcka
Osvedceni: UL
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