
D310 Zastrzega sie mozliwosc zmian

CZUJNIK ZBLIŻENIOWY

Dane techniczne:
Znamionowe napiecie robocze Ue: 24 V DC
Napiecie robocze Us: 10 - 30 V DC
Prad jalowy I0tlumiony/nietlumiony: ≤ 8 mA/≤ 1 mA
Dokladnosc powtarzalnosci R: ≤ 5%
Temperatura otoczenia Ta: -40 do +85°C
Czestotliwosc laczeniowa f: 3000 Hz
Stopien ochrony wg IEC 529: IP 67
Material obudowy: Stal nierdzewnad
Typ przylacza: Zlacze wtykowe
Dopuszczenie: UL
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