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Degisimlere tabiidir

BİLYALI BURÇ, AZAMİ KURS HIZI İÇİN
BİLYALI BURÇ, ISO 9448-3

Malzeme:
Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC

Yürütme:
İç çap honlanmıştır.
Dış çap hassas taşlanmıştır.

Not:
206.41. bilyalı kafes ve 202.61. kılavuz kolon ile birlikte kullanım için
Tolerans aralığı:
sarı = .10
yeşil = .20

2062.44.012. Bilyalı Burç, Azami kurs hızı için

Sipariş No. d1 d2 d3 l1 Bilya ∅ için
2062.44.012.016.032 12 16 20 32 2
2062.44.012.017.032 12 17 20 32 2,5

2061.44. Bilyalı Burç, ISO 9448-3

Sipariş No. d1 d2 d3 l1
2061.44.015.023.10 15 21 28 23
2061.44.015.023.20 15 21 28 23
2061.44.015.030.10 15 21 28 30
2061.44.015.030.20 15 21 28 30
2061.44.015.037.10 15 21 28 37
2061.44.015.037.20 15 21 28 37
2061.44.015.047.10 15 21 28 47
2061.44.015.047.20 15 21 28 47
2061.44.015.060.10 15 21 28 60
2061.44.015.060.20 15 21 28 60

Malzeme:
Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC

Yürütme:
İç çap honlanmıştır.
Dış çap hassas taşlanmıştır.

Not:
206.41 bilyalı tutucu ve 202.61 kılavuz kolonla uygulama için.

https://www.de.shop.fibro.com/en/2062-44-012-
https://www.de.shop.fibro.com/en/2061-44-
https://shop.fibro.de/produkt_shop.asp?area=hauptmenue&site=normalienshop&cls=01&id=%20449&S_KEYWORD=2062.44.012.
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2061-44-f%FChrungsbuchse-f%FCr-kugelf%FChrung-iso-9448-3-fibro?info=fibro/normalien/d/d05/d05_01/d05_01_02/2061-44.prj



