
D307Zmeny vyhrazeny

NAVÁDĚCI DORAZ PODLE NORMY MERCEDES-BENZ, TVRZENÝ
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2443.10.20. .1

zaoblený přechod R5

Materiál:
Ck 60, plocha naváděcího úkosu je tvrzený 58 + 2 HRC

Provedení:
kovaná

Upozornění:
Naváděci doraz lze s výhodou použít při stísněných prostorových 
podmínkách v postupových sdružených nástrojích.

2443.10.20. .1
      

Naváděci doraz podle normy Mercedes-Benz, tvrzený

Objednací číslo l
2443.10.20.065.1 65
2443.10.20.090.1 90

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2443-10-20-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_10/2443_10_20_1.prj



