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Zmeny vyhrazeny

NAVÁDĚCÍ DORAZ S KONTROLOU POLOHY DÍLU A PRUŽINOU

Příklad montáže

Materiál:
Naváděcí doraz: Ck 60, plocha naváděcího úkosu je tvrzený 50 + 5 HRC
Klapkou: St 37
Pružinou: pružinový drát

Provedení:
kovaná

Upozornění:
Viz následující stránky pro príslušenství.
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2443.12. přechod
zaoblený R5

tloušťka
8mm

provedení s krátkou klapkou: l = 120, 150 mm

zaoblený

tloušťka
8mm

provedení s dlouhou klapkou:
l = 180, 250 mm

2443.12.
      

Naváděcí doraz s kontrolou polohy dílu a pružinou

Objednací číslo l l1 l2
2443.12.120 120 55 70
2443.12.150 150 55 70
2443.12.180 180 105 120
2443.12.250 250 105 120

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2443-12-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_10/2443_12_asmtab.prj



