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Zastrzega sie mozliwosc zmian

KĄTOWNIK POZYCJONUJĄCY Z MECHANIZMEM KONTROLI DETALU, VDI
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2443.13.

Wersja krótka
Klappe: l = 120, 150 mm

Wersja długa
Klappe: l = 180, 250 mm

Zaokrąglenie
przejścia R5

Material:
Kątownik pozycjonujący: Ck 60, powierzchnia ślizgowa hartowana 50 + 5 
HRC
Klapka: St 37, hartowany 58 + 2 HRC

Wykonanie:
kuta

Uwaga:
Akcesoria na nastepnej stronie.

Przyklad zabudowy

2443.13.
      

Kątownik pozycjonujący z mechanizmem kontroli detalu, VDI

Numer katalogowy l l1 l2
2443.13.120 120 55 70
2443.13.150 150 55 70
2443.13.180 180 105 120
2443.13.250 250 105 120

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2443-13-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d09/d09_10/2443_13_asmtab.prj



