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Zmeny vyhrazeny

KLUZNÁ DESKA, MALÉ ROZMĚY, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY

Materiál:
Bronz s grafitovými tělísky, nená-
ročný na údržbu

Upozornění:
Dodává se bez šroubů.

Upevnění:
Použít zápustné šrouby
DIN 7991/ISO 10642.

      Počet
Objednací číslo Tvar b a e e1 d otvorů
2960.72.018.050 A 18 50 20 - 6,5 2
2960.72.018.075 A 18 75 45 - 6,5 2
2960.72.018.100 A 18 100 70 - 6,5 2
2960.72.018.150 B 18 150 60 - 6,5 3
2960.72.028.050 A 28 50 20 - 9 2
2960.72.028.075 A 28 75 45 - 9 2
2960.72.028.100 A 28 100 70 - 9 2
2960.72.028.150 B 28 150 60 - 9 3
2960.72.038.050 A 38 50 20 - 9 2
2960.72.038.075 A 38 75 45 - 9 2
2960.72.038.100 A 38 100 70 - 9 2
2960.72.038.150 B 38 150 60 - 9 3
2960.72.048.075 A 48 75 45 - 9 2
2960.72.048.100 A 48 100 70 - 9 2
2960.72.048.125 A 48 125 95 - 9 2
2960.72.048.150 B 48 150 60 - 9 3
2960.72.075.075 C 75 75 45 45 9 4
2960.72.075.100 C 75 100 70 45 9 4
2960.72.075.125 C 75 125 95 45 9 4
2960.72.075.150 D 75 150 60 45 9 6
2960.72.100.100 C 100 100 70 70 9 4
2960.72.100.125 C 100 125 95 70 9 4
2960.72.100.150 D 100 150 60 70 9 6

2960.72.
      

Kluzná deska, malé rozměy, Bronzové s grafitovými tělísky

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2960-72-
https://fibro.partcommunity.com?info=fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-72.prj



