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DIN 74 - Km

Zmeny vyhrazeny

KLUZNÁ DESKA, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY, AFNOR/ISO 9183-2

Materiál:
Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na 
údržbu

Upozornění:
Dodává se bez šroubů.

Upevnění:
Použít šrouby s válcovou hlavou
DIN EN ISO 4762 M10.

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2960-74-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-74.prj


D227Zmeny vyhrazeny

KLUZNÁ DESKA, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY, AFNOR/ISO 9183-2

        Počet
Objednací číslo Tvar b a e e1 e2 e3 e4 otvorů
2960.74.070.100 A 70 100 50 20 - - - 2
2960.74.070.150 B 70 150 50 10 20 - - 3
2960.74.070.200 D 70 200 50 20 - - - 4
2960.74.100.100 I 100 100  30 20 - 25 3
2960.74.100.150 C 100 150 25 50 - 50 - 4
2960.74.100.200 D 100 200 50 50 - - - 4
2960.74.100.250 E 100 250 50 50 - - - 5
2960.74.100.300 F 100 300 50 50 - - - 6
2960.74.150.100 G 150 100  25 50 50 - 4
2960.74.150.150 H 150 150  25 50 - - 4
2960.74.150.200 D 150 200 50 100 - - - 4
2960.74.150.250 E 150 250 50 100 - - - 5
2960.74.150.300 F 150 300 50 100 - - - 6
2960.74.200.100 G 200 100  50 50 50 - 4

2960.74. Kluzná deska, Bronzové s grafitovými tělísky, AFNOR/ISO 9183-2




