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Zastrzega sie mozliwosc zmian

PŁYTKA ŚLIZGOWA, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, ~VDI 3387

Material:
Brąz z wkładkami grafitowymi, nie 
wymaga stałej konserwacji

Uwaga:
Śruby nie wchodzą w zakres 
dostawy.

Mocowanie:
Stosować śruby z łbem 
walcowym DIN EN ISO 4762 M8.

          Liczba
Numer katalogowy Typ b l1 l2 l3 l4 l5 d d1 t śruby
2960.84.080.200 A 80 200 25 175 - - 9 15 9 2
2960.84.080.250 B 80 250 25 85 165 225 9 15 9 4
2960.84.080.300 B 80 300 25 105 195 275 9 15 9 4
2960.84.080.350 B 80 350 25 125 225 325 9 15 9 4
2960.84.080.400 B 80 400 25 145 255 375 9 15 9 4
2960.84.080.450 B 80 450 25 165 285 425 9 15 9 4
2960.84.080.500 B 80 500 25 175 325 475 9 15 9 4
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Płytka ślizgowa, Brąz z wkładkami grafitowymi, ~VDI 3387

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2960-84-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_84.prj



