
D250

2960.90.

2960.91.

保留更改的权利

斜楔主动板, 硬化和气体渗氮处理, VDI 3357

材料:
钢质, 硬化和气体渗氮处理

说明:
不提供螺栓。

固定件:
使用符合 DIN EN ISO 4762 M12 
标准的圆柱头螺栓。
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2960.91.

塞规

已圆化

订购编号 b a s e t w l
2960.91.100.170.045 100 170 45 60 30 20 143.37
2960.91.125.170.045 125 170 45 85 30 20 143.37
2960.91.150.170.045 150 170 45 110 30 20 143.37
2960.91.200.170.045 200 170 45 160 30 20 143.37
2960.91.100.150.045 100 150 45 60 30 30 127.86
2960.91.100.170.060 100 170 60 60 45 30 127.86
2960.91.125.150.045 125 150 45 85 30 30 127.86
2960.91.125.170.060 125 170 60 85 45 30 127.86
2960.91.150.150.045 150 150 45 110 30 30 127.86
2960.91.150.170.060 150 170 60 110 45 30 127.86
2960.91.200.150.045 200 150 45 160 30 30 127.86
2960.91.200.170.060 200 170 60 160 45 30 127.86

2960.91. 斜楔主动板, 硬化和气体渗氮处理, VDI 3357

安装示例

https://www.de.shop.fibro.com/en/2960-91-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_09/2960_91.prj



