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2960.90.

2960.91.

Änderungen vorbehalten

ÜBERLAUFKEIL, STAHL GEHÄRTET UND GASNITRIERT, VDI 3357

Werkstoff:
Stahl, durchgehärtet und 
gasnitriert

Hinweis:
Lieferung ohne Schrauben.

Befestigung:
Zylinderschrauben
DIN EN ISO 4762
M12 verwenden.
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2960.91.

Messdorn

gerundet

Bestell-Nummer b a s e t w l
2960.91.100.170.045 100 170 45 60 30 20 143,37
2960.91.125.170.045 125 170 45 85 30 20 143,37
2960.91.150.170.045 150 170 45 110 30 20 143,37
2960.91.200.170.045 200 170 45 160 30 20 143,37
2960.91.100.150.045 100 150 45 60 30 30 127,86
2960.91.100.170.060 100 170 60 60 45 30 127,86
2960.91.125.150.045 125 150 45 85 30 30 127,86
2960.91.125.170.060 125 170 60 85 45 30 127,86
2960.91.150.150.045 150 150 45 110 30 30 127,86
2960.91.150.170.060 150 170 60 110 45 30 127,86
2960.91.200.150.045 200 150 45 160 30 30 127,86
2960.91.200.170.060 200 170 60 160 45 30 127,86

2960.91. Überlaufkeil, Stahl gehärtet und gasnitriert, VDI 3357

Einbaubeispiel

https://www.de.shop.fibro.com/de/2960-91-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_09/2960_91.prj



