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2960.92.

2960.90.

Degisimlere tabiidir

AÇILI SÜRTÜNE PLAKASI, BRONZ KENDİNDEN YAĞLAMALI, VDI 3357

Malzeme:
Bronz Kendinden Yağlamalı

Not:
Civatalar dahil değildir.

Sabitleme:
Soket başlı vida kullanınız
DIN EN ISO 4762 M12.

Sipariş No. b a s e t w l
2960.92.100.170.045 100 170 45 60 30 20 143,37
2960.92.125.170.045 125 170 45 85 30 20 143,37
2960.92.150.170.045 150 170 45 110 30 20 143,37
2960.92.200.170.045 200 170 45 160 30 20 143,37
2960.92.100.150.045 100 150 45 60 30 30 127,86
2960.92.100.170.060 100 170 60 60 45 30 127,86
2960.92.125.150.045 125 150 45 85 30 30 127,86
2960.92.125.170.060 125 170 60 85 45 30 127,86
2960.92.150.150.045 150 150 45 110 30 30 127,86
2960.92.150.170.060 150 170 60 110 45 30 127,86
2960.92.200.150.045 200 150 45 160 30 30 127,86
2960.92.200.170.060 200 170 60 160 45 30 127,86

2960.92.
      

Açılı Sürtüne Plakası, Bronz Kendinden Yağlamalı, VDI 3357

Montaj Örnegi
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2960.92.

Delik Mastarı

radyüslü

https://www.de.shop.fibro.com/en/2960-92-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_09/2960_92.prj



