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2960.93.

sous réserve de modifications

PLAQUE DE FROTTEMENT, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE, VDI 3357

N° de commande b l1 l2
2960.93.050.250 50 250 60
2960.93.050.300 50 300 80
2960.93.050.350 50 350 100
2960.93.050.400 50 400 120
2960.93.050.450 50 450 140
2960.93.050.500 50 500 150
2960.93.080.250 80 250 60
2960.93.080.300 80 300 80
2960.93.080.350 80 350 100
2960.93.080.400 80 400 120
2960.93.080.450 80 450 140
2960.93.080.500 80 500 150
2960.93.100.250 100 250 60
2960.93.100.300 100 300 80
2960.93.100.350 100 350 100
2960.93.100.400 100 400 120
2960.93.100.450 100 450 140
2960.93.100.500 100 500 150
2960.93.125.250 125 250 60
2960.93.125.300 125 300 80
2960.93.125.350 125 350 100
2960.93.125.400 125 400 120
2960.93.125.450 125 450 140
2960.93.125.500 125 500 150
2960.93.160.250 160 250 60
2960.93.160.300 160 300 80
2960.93.160.350 160 350 100
2960.93.160.400 160 400 120
2960.93.160.450 160 450 140
2960.93.160.500 160 500 150

2960.93. Plaque de frottement, Bronze avec lubrifiant solide, VDI 3357Matière :
Bronze avec lubrifiant solide

Remarque :
Livraison sans les vis.

Fixation :
Utiliser des vis à tête cylindrique
DIN EN ISO 4762 M12.

https://www.de.shop.fibro.com/fr/2960-93-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-93.prj



