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2962.83.

Zmeny vyhrazeny

ÚHLOVÁ LIŠTA, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY

Materiál:
Bronz s grafitovými tělísky, nenáročný na 
údržbu

Upozornění:
Dodává se bez šroubů a kolíků.

Upevnění:
Použít šrouby s válcovou hlavou
DIN EN ISO 4762 a válcové kolíky DIN 7979.

               Počet
Objednací číslo Tvar b h1 h2 l1 h3 t1 l2 l3 l4 d1 d2 d3 t2 t3 šroubů
2962.83.016.012.050 A 16 12 11 50 4 5 34 14 9,5 10 5,5 5 5,7 - 2
2962.83.016.012.071 A 16 12 11 71 4 5 55 35 9,5 10 5,5 5 5,7 - 2
2962.83.016.012.090 B 16 12 11 90 4 5 74 54 9,5 10 5,5 5 5,7 - 3
2962.83.020.020.080 A 20 20 19 80 5 5 64 40 12 11 6,6 6 6,8 9.5 2
2962.83.020.020.100 A 20 20 19 100 5 5 84 60 12 11 6,6 6 6,8 9.5 2
2962.83.020.020.125 B 20 20 19 125 5 5 109 85 12 11 6,6 6 6,8 9.5 3
2962.83.025.032.100 A 25 32 31 100 6 6 80 50 15,5 15 9 8 9 19 2
2962.83.025.032.125 A 25 32 31 125 6 6 105 75 15,5 15 9 8 9 19 2
2962.83.025.032.160 B 25 32 31 160 6 6 140 110 15,5 15 9 8 9 19 3
2962.83.030.050.125 A 30 50 49 125 8 7 95 55 18 18 11 10 11 34 2
2962.83.030.050.160 A 30 50 49 160 8 7 130 90 18 18 11 10 11 34 2
2962.83.030.050.200 B 30 50 49 200 8 7 170 130 18 18 11 10 11 34 3

2962.83.
      

Úhlová lišta, Bronzové s grafitovými tělísky

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2962-83-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962_83.prj



