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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

GUÍA PRISMÁTICA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO
PATÍN, ACERO

Material:
Bronce con lubrificante sólido, de 
bajo mantenimiento

Nota:
Se suministro sin los tornillos y 
pasadores.

Sujeción:
Emplear tornillos Allen cilíndricos
DIN EN ISO 4762 M12.

Material:
Acero, superficies de desliza-
miento con temple superficial

Nota:
Se suministro sin los tornillos y 
pasadores.

Sujeción:
Emplear tornillos Allen cilíndricos
DIN EN ISO 4762 M12.

   Número
Código l e e1 de orificios
2963.72.120.035.0150 150 50 50 6
2963.72.120.035.0200 200 75 100 6
2963.72.120.035.0250 250 100 150 6
2963.72.120.035.0300 300 125 200 6

2963.72.
      

Guía prismática, Bronce con lubrificante sólido

   Número
Código l e e1 de orificios
2963.73.120.044.0150 150 50 50 6
2963.73.120.044.0200 200 75 100 6
2963.73.120.044.0250 250 100 150 6
2963.73.120.044.0300 300 125 200 6

2963.73.
      

Patín, Acero

https://www.de.shop.fibro.com/es/2963-73-
https://www.de.shop.fibro.com/es/2963-72-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_07/2963-73.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_07/2963-72.prj



