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2966.72.

Zmeny vyhrazeny

STŘEDNÍ VEDENÍ KLÍNU, BRONZOVÉ S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY

Materiál:
Bronz s grafitovými tělísky, nená-
ročný na údržbu

Upozornění:
Dodává se bez šroubů.

Upevnění:
Použít šrouby s válcovou hlavou
DIN EN ISO 4762 M12.

       Počet
Objednací číslo Tvar b l s b1 l1 c* šroubů
2966.72.030.100.030 A 30 100 30 15 - 18 2
2966.72.030.150.030 A 30 150 30 15 - 18 2
2966.72.030.200.030 B 30 200 30 15 100 18 3
2966.72.030.250.030 B 30 250 30 15 125 18 3
2966.72.030.300.030 B 30 300 30 15 150 18 3
2966.72.030.350.030 B 30 350 30 15 175 18 3
2966.72.040.100.030 A 40 100 30 20 - 18 2
2966.72.040.150.030 A 40 150 30 20 - 18 2
2966.72.040.200.030 B 40 200 30 20 100 18 3
2966.72.040.250.030 B 40 250 30 20 125 18 3
2966.72.040.300.030 B 40 300 30 20 150 18 3
2966.72.040.350.030 B 40 350 30 20 175 18 3
2966.72.040.100.040 A 40 100 40 20 - 20 2
2966.72.040.150.040 A 40 150 40 20 - 20 2
2966.72.040.200.040 B 40 200 40 20 100 20 3
2966.72.040.250.040 B 40 250 40 20 125 20 3
2966.72.040.300.040 B 40 300 40 20 150 20 3
2966.72.040.350.040 B 40 350 40 20 175 20 3

*oblast mazání

2966.72. Střední vedení klínu, Bronzové s grafitovými tělísky

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2966-72-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_04/2966_72.prj



