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2966.72.

Änderungen vorbehalten

SCHIEBER-MITTENFÜHRUNG, BRONZE MIT FESTSCHMIERSTOFF

Werkstoff:
Bronze mit Festschmierstoff, 
wartungsarm

Hinweis:
Lieferung ohne Schrauben.

Befestigung:
Zylinderschrauben
DIN EN ISO 4762
M12 verwenden.

       Anzahl
Bestell-Nummer Form b l s b1 l1 c* Bohrungen
2966.72.030.100.030 A 30 100 30 15 - 18 2
2966.72.030.150.030 A 30 150 30 15 - 18 2
2966.72.030.200.030 B 30 200 30 15 100 18 3
2966.72.030.250.030 B 30 250 30 15 125 18 3
2966.72.030.300.030 B 30 300 30 15 150 18 3
2966.72.030.350.030 B 30 350 30 15 175 18 3
2966.72.040.100.030 A 40 100 30 20 - 18 2
2966.72.040.150.030 A 40 150 30 20 - 18 2
2966.72.040.200.030 B 40 200 30 20 100 18 3
2966.72.040.250.030 B 40 250 30 20 125 18 3
2966.72.040.300.030 B 40 300 30 20 150 18 3
2966.72.040.350.030 B 40 350 30 20 175 18 3
2966.72.040.100.040 A 40 100 40 20 - 20 2
2966.72.040.150.040 A 40 150 40 20 - 20 2
2966.72.040.200.040 B 40 200 40 20 100 20 3
2966.72.040.250.040 B 40 250 40 20 125 20 3
2966.72.040.300.040 B 40 300 40 20 150 20 3
2966.72.040.350.040 B 40 350 40 20 175 20 3

*Festschmierstoffbereich

2966.72. Schieber-Mittenführung, Bronze mit Festschmierstoff

https://www.de.shop.fibro.com/de/2966-72-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_04/2966_72.prj



