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Komplettsatz mit Zug-
entlastungskämmen

A bei vormontierter 
Variante angeben

Breiten-Index

KMA pendelnd 
halbes E-Rohr

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei

der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die vormontierte

Variante bitte den Index Aanfügen z.B. 24501. 02. 12.ZBA

Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement Mitnehmer

(vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement Festpunkt

(vormontiert, inkl. Kamm)

Bestellbeispiel pendelnd - E-Rohr

Für

Breiten-

Index

Maß B

[mm]

Maß A

[mm]

Art. Nr.

Komplettsatz

inkl. Kämme

Art. Nr.

Komplettsatz

ohne Kämme

3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen www.igus.de/de/E2000

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie Chainfix, ab Seite 10.1

KMA pendelnd | Rundumbefestigung - Universell für E-Rohre (Serie 2450·2480)

Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Schraubverbindung außerhalb 

des Kettenquerschnitts

Für enge Einbauverhältnisse

Universell montierbar mit "Rund-

um"- Befestigungmöglichkeit

Zugentlastungskamm einsteckbar,

in 3 Höhenstufen verstellbar

Option: Gewindebuchsen auf Anfrage

E-Rohre 2450·2480 Anschlusselemente KMA pendelnd

Mitnehmer 

Festpunkt

Mitnehmer Festpunkt Ansicht

KMA frontal

KMA pendelnd Art. Nr. 24501... für halbes E-Rohr Serie 2450

KMA pendelnd Art. Nr. 24801... für volles E-Rohr Serie 2480
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2450 = 24511...1 2450 = 24511...2

2480 = 24811...1 2480 = 24811...2

24511.02.1.ZBA

24511.02.2.ZBA

24511. 02. 12.ZBA
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24511 | 24811 .02.12.ZB

24511 | 24811 .03.12.ZB

24511 | 24811 .05.12.ZB

24511 | 24811 .07.12.ZB

24511 | 24811 .09.12.ZB

24511 | 24811 .10.12.ZB

24511 | 24811 .12.12.ZB

24511 | 24811 .02.12

24511 | 24811 .03.12

24511 | 24811 .05.12

24511 | 24811 .07.12

24511 | 24811 .09.12

24511 | 24811 .10.12

24511 | 24811 .12.12
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KMA starr
halbes E-Rohr

Komplettsatz mit Zug-
entlastungskämmen

A bei vormontierter 
Variante angeben

Breiten-Index

Diese Befestigungsvarianten ergeben sich automatisch bei

der Wahl des KMA-Anschlusselements. Für die vormontierte

Variante bitte den Index Aanfügen z.B. 24511. 02. 12.ZBA

Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement Mitnehmer

(vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement Festpunkt

(vormontiert, inkl. Kamm)

Bestellbeispiel starr - E-Rohr

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

E-Rohre 2450·2480 Anschlusselemente KMA starr

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie Chainfix, ab Seite 10.1

KMA starr | Rundumbefestigung - Universell für E-Rohre (Serie 2450·2480)

Ideal für hängende und stehende Anwendungen

Schraubverbindung außerhalb 

des Kettenquerschnitts

Für extreme Beschleunigungen 

und hohe Geschwindigkeiten

Universell montierbar

Zugentlastungskamm einsteckbar,

in 3 Höhenstufen verstellbar

Option: Gewindebuchsen auf Anfrage

Mitnehmer 

Festpunkt

Mitnehmer Festpunkt Ansicht

KMA frontal

Für

Breiten-

Index

Maß B

[mm]

Maß A

[mm]

Art. Nr.

Komplettsatz

inkl. Kämme

Art. Nr.

Komplettsatz

ohne Kämme

KMA starr Art. Nr. 24511... für halbes E-Rohr Serie 2450

KMA starr Art. Nr. 24811... für volles E-Rohr Serie 2480


