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2600
2650
2680
2700

E-Ketten® E-Ketten®/E-Rohre Optional

2600·2650·2680·2700 Innenaufteilung Optionen

Fachböden - Standardmäßig werden igus® Trennstege jedes 2. Kettenglied montiert! 

Teilungssteg 262 (nur für E-Ketten®)

für regalförmige Aufteilung mit Fachböden 

2200.X im Höhenraster von 5 mm (in 5 Stufen).

Höhenschlitzsteg 266 (nur für E-Ketten®)

Für sehr feine Unterteilung. Kein nachträglicher 

Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage 

der Innenaufteilung möglich. 

Höhenschlitzsteg, offen 276 (E-Ketten® und E-Rohre)

Schnelle Montage - Nachträglicher Einbau in bestehende

Aufteilung ohne Demontage möglich. 

Seitenplatte 264 (nur für E-Ketten®)

wie Teilungssteg. Ermöglicht eine regalförmige 

Aufteilung bis an die Seitenlaschen.

Fachboden 2200.X ((E-Ketten® und E-Rohre)

Bei Leitungen mit verschiedenen Durchmessern können

Fachböden höhenversetzt eingesetzt werden. Sie können

im Höhenraster von 5 mm (in 5 Stufen) angeordnet werden.

Weitere Elemente zur Innenaufteilung
Zugentlastungstrennsteg 262.Z (nur für E-Ketten®)

Integrierbar ins Anschlusselement und beliebig positionierbar.

Gleichzeitige Zugentlastung und Innenaufteilung der E-Ketten®.
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