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xiros® xiros®

PA-Käfig, 

Edelstahlkugeln

PA-Käfig, 

Glaskugeln

xiros® Laufrolle | Lieferprogramm
Ringe aus xirodur B180

Bestellschlüssel
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Käfigmaterial

10 = PA

Optionen:

Kugelmaterial

ES = Edelstahl

GL = Glas

Bau größe Radiale Tragfähigkeit Grenzdrehzahl Gewicht

stat. dyn. PA/ES PA/GL

[N] [N] [min-1] [g] [g]

245 294 1.400 58,81 58,81

Innen-Ø Außen-Ø Breite Art.-Nr.

20 100 12

 ● Größerer Außendurchmesser für kleinere Wellen

 ● Einsatz auch als Rolle in Profilen

Bestellbeispiel:

BB-6004SW100-B180-10-ES = xiros® Laufrolle mit Ringmaterial xirodur B180. 100 mm Außendurchmesser,  

PA-Käfig und Edelstahlkugeln

Technische Daten

Abmessungen [mm]

FDA-konform, starr
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xiros® Flanschkugellager | Lieferprogramm

 ● Für grob tolerierte Aufnahmen

xirodur B180-Käfig

Edelstahlkugeln

Technische Daten

Bestellschlüssel
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Käfigmaterial

30 = xirodur B180

Kugelmaterial

ES = Edelstahl

Bestellbeispiel:

BB-FL-608-B180-30-ES = Flanschkugellager mit xirodur B180-Gehäuse, xirodur B180-Käfig und Edelstahlkugeln

Abmessungen [mm]

Bau größe Radiale Tragfähigkeit Grenzdrehzahl Gewicht

stat. dyn. B180/ES

[N] [N] [min–1] [g]

60 62 3.200 2,89

80 92 2.200 3,65

110 130 2.200 6,49

130 147 2.000 7,68

160 220 1.600 11,13

250 320 1.400 25,06

Art.-Nr.

6 19 33,5 6 2 25 3 4,5

8 20,7 35,8 7 2 26,8 4 5

10 26 41 8 2 32 4 5

12 28 44 8 2 35 4 5

17 35 54 10 2,5 44 4 6

20 42 84 12 4 63 8 12

Typ TypMaterial Material
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