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eda-dMehrere Datumstempel
Multiple date stamp
Datario Multiplo

6 4 2 12 6
8 5 2,5 12 6

10 6 3 12 6
12 8 4 14 7
16 10 5 14 7
20 12 6 16 8

D1 D2 D3 L L1

Durezza:
Hardness: 
Härte:

50-55 HRC 
50-55 HRC 
50-55 HRC 

Temperatura massima di utilizzo: 150°C
Maximum operating temperature: 150°C
Max. Betriebstemperatur: 150°C

AISI 420
AISI 420
AISI 420

Acciaio:
Steel:
Stahl:

Specifiche:
Specifications:
Spezifikationen:

DatumStempel für den Druckguss
Date stamp for die casting
Datario per pressofusione eda-e

5 10
6 10
8 10
8 20
10 12
10 20
12 14
12 20
16 20
20 20

6 3 6
6 4 6
6 4 6
10 3 6
7 5 6
10 4 7,5
9 6 10
10 6 9
10 6 10
10 6 10

D1 L L1 M K

1.2343 ~ 46 HRC
1.2343 ~ 46 HRC
1.2343 ~ 46 HRC

Acciaio:
Steel:
Stahl:

Esempio di ordinativo: D1 x L Anno     Order example: D1 x L Year     Bestellbeispiel: D1 x L Jahr 

Esempio di ordinativo: D1 + Anno / D1 + Neutro      Order example: D1 + Year / D1 + Neutral      Bestellbeispiel: D1 + Jahr / D1 + Neutral 

Disponibile neutro (N)
Available blank (N)
Neutral erhältlich (N)

Specifiche:
Specifications:
Spezifikationen:


