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Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

PEDROTTI NORMALIZZATI  - www.pedrotti.it

Resistenza alla trazione:
Tensile strenght: 
Zugfestigkeit:

ees-2CBH
Per pressofusione
For die casting
Für Druckguss

Esempio di ordinativo: D1xL      Order example: D1xL      Bestellbeispiel: D1xL 

NICHT NITRIERTER GEWINDET ZYLINDERSTIFT    (vergÜtet 42-46 hrc)

NON-NITRIDED CYLINDRICAL HEAD PIN WITH THREAD    (hardened and tempered 42-46 hrc)

Spina a testa cilindrica FILETTATA non nitrurata   (bonificata 42-46 hrc)
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5 10 20 M6 15
5,5 10 20 M6 15
6 12 20 M6 15

6,5 12 20 M6 15
7 12 20 M6 15

7,5 12 20 M6 15
8 14 20 M6 15

8,5 14 20 M6 15
9 14 20 M6 15

9,5 14 20 M6 15
10 16 20 M6 15

10,5 16 20 M6 15
11 16 20 M6 15

11,5 16 20 M6 15
12 18 20 M6 15

12,5 18 20 M6 15
13 22 20 M6 15

13,5 22 20 M6 15
14 22 20 M6 15

14,5 22 20 M6 15
15 22 20 M6 15
16 22 20 M6 15
18 24 20 M6 15
20 26 20 M6 15

D1 D2 K M S L

160 250

1300/1450 N/mm 2

1300/1450 N/mm 2

1300/1450 N/mm 2


