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Esempio di ordinativo: Codice x D1 x D x L      Order example: Code x D1 x D x L      Bestellbeispiel: Code x D1 x D x L 

Temprato
Hardened
Gehärtet

Non temprato
Not hardened
Ungehärtet

ANGUSSDÜSe Ungehärtet / gehÄrtet
sprue bush / hardened sprue bush
Ugello di iniezione non temprato / temprato

eug-1 / eug-1t

3,5 / 4,5 - - 50 30 8
3,5 / 4,5 - - 65 45 10
3,5 / 4,5 - - 75 55 10
3,5 / 4,5 - - 85 65 12
3,5 / 4,5 - - 95 75 12
3,5 / 4,5 - - 105 85 13
3,5 / 4,5 - - 115 95 13
3,5 / 4,5 - - 125 105 13
3,5 / 4,5 - - 150 130 13

D D1 14 D1 18 L L1 L2

EUG-1T:
EUG-1T:
EUG-1T:

EUG-1:
EUG-1:
EUG-1:

Haltebuchse
Retainer bush with undercut
bussola tiracolata

btc

Esempio di ordinativo: D1xL      Order example: D1xL      Bestellbeispiel: D1xL 

- - - - - -
- - - - -

4 12 16 4,5 4,5 6 12 4
6 14 18 6,5 6,5 6 18 6

D1 D2 D3 D4 D5 K L1 L2 L

20 26 36 46 56 76

Acciaio temprato
Hardened steel
Gehärtet Stahl

Materiale:
Material:
Werkstoff:

Durezza:
Hardness: 
Härte:

HRC 58
HRC 58
HRC 58

:WLJPÄJOL!
:WLJPÄJH[PVUZ!�
:WLaPÄRH[PVULU!

Posizionamento fresando la testa con durezza 45 HRC
Positioning by head milling, with hardness of 45 HRC
Positionierung Fräsen des Kopfs mit Härte 45 HRC

NEW

Altre dimensioni disponibili a richiesta - Other dimensions supplied on request - Andere Abmessungen auf Anfrage verfügbar


