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Angussdüse gehärtet
Hardened Sprue bush
Ugello di iniezione temprato eug-2t

Esempio di ordinativo: RxDxLxD1      Order example: RxDxLxD1      Bestellbeispiel: RxDxLxD1 

0 3,5 27 18
0 3,5 36 18
0 3,5 46 18
0 3,5 56 18

15,5 3,5 27 18
15,5 3,5 36 18
15,5 3,5 46 18
15,5 3,5 56 18
40 3,5 27 18
40 3,5 36 18
40 3,5 46 18
40 3,5 56 18

0 6,5 56 24
0 6,5 76 24

15,5 6,5 56 24
15,5 6,5 76 24
40 6,5 56 24
40 6,5 76 24

0 4,5 27 18
0 4,5 36 18
0 4,5 46 18
0 4,5 56 18
0 4,5 76 18

15,5 4,5 27 18
15,5 4,5 36 18
15,5 4,5 46 18
15,5 4,5 56 18
15,5 4,5 76 18
40 4,5 27 18
40 4,5 36 18
40 4,5 46 18
40 4,5 56 18
40 4,5 76 18

0 4,5 46 24
0 4,5 56 24
0 4,5 76 24

15,5 4,5 46 24
15,5 4,5 56 24
15,5 4,5 76 24
40 4,5 46 24
40 4,5 56 24
40 4,5 76 24

R D L D1

R D L D1

R D L D1

R D L D1

Durezza:
Hardness: 
Härte:

50-52 HRC
50-52 HRC
50-52 HRC

Temprato
Hardened
Gehärtet

Acciaio:
Steel:
Stahl:


