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Riscaldatore ultramax    (con termocoppia o senza termocoppia)

eutxultramax heater    (with or without thermocouple)
erhitzer ultramax    (mit oder ohne Thermoelement)

ØD - 6,5   (-0,03 / -0,05) ØD - 8   (-0,04 / -0,06) ØD - 10   (-0,04 / -0,07) ØD - 12,5   (-0,05 / -0,08)

L W/230 V W/cm2 L W/230 V W/cm2 L W/230 V W/cm2 L W/230 V W/cm2

40 125 22
150 27
175 31
200 36

50 150 20
175 24
200 27
250 34

60 200 21
250 26
300 32

80 200 15
250 19
300 22

100 250 15
300 17
400 23

40 150 21
200 28

50 150 16
200 22
250 27

60 200 17
250 21
300 25

80 200 12
250 15
300 18
400 24

100 200 9
250 12
300 14
400 19

130 250 9
300 10
400 14

160 300 8
400 11
500 14

40 150 18
200 24
250 30

50 200 18
250 22
300 26

60 250 18
300 21
400 28

80 250 12
300 15
400 20

100 300 11
400 15
500 19

130 300 8
400 11
500 14

160 400 9
600 13

40 200 20
250 25

50 300 22
400 29

60 300 17
400 23

80 400 16
500 20

100 500 15
130 600 14
160 800 13
200 1000 14
250 1250 14
300 1500 14

Esempio di ordinativo: DxLxW      Order example: DxLxW      Bestellbeispiel: DxLxW 

Misure:
Size:
Größe:

mm
mm
mm
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Riscaldatore ultramax    (con termocoppia o senza termocoppia)

eutxultramax heater    (with or without thermocouple)
erhitzer ultramax    (mit oder ohne Thermoelement)

Esempio di ordinativo: DxLxW      Order example: DxLxW      Bestellbeispiel: DxLxW 

ØD - 1/4"  6,35mm   (-0,03 / -0,05) ØD - 3/8"  9,52mm   (-0,04 / -0,07) ØD - 1/2"  12,7mm   (-0,05 / -0,08)

L W/230 V W/cm2 L W/230 V W/cm2 L W/230 V W/cm2

1 1/2" 38,1mm 125 24
150 29
175 34
200 38

2" 50,8mm 150 20
175 23
200 26
250 33

2 1/2" 63,5mm 200 20
250 25
300 30

3" 76,2mm 200 16
250 20
300 24

3 1/2" 88,9mm 250 16
300 20

4" 101mm 250 14
300 17
400 23

1 1/2" 38,1mm 150 17
200 22
250 28
300 33

1 3/4" 44,4mm 150 17
200 22
250 28
300 33

2" 50,8mm 200 18
250 22
300 27

2 1/2" 63,5mm 250 17
300 20
350 23

3" 76,2mm 250 14
300 16
350 19
400 22

3 1/2" 88,9mm 300 14
400 18
500 22

4" 101mm 300 12
400 15
500 19

5" 127mm 400 12
500 15

6" 152,4mm 400 10
500 12
600 15

1 1/2" 200 22
250 27

1 3/4" 250 20
300 25

2" 300 20
400 26

2 1/2" 300 16
400 21

3" 400 17
500 21

3 1/2" 500 17
4" 500 15
5" 600 14
6" 750 14
7" 1000 15
8" 1000 13
9" 1200 14
10" 1200 13
12" 1500 13

Misure:
Size:
Größe:

Pollici
Inches
Zoll


