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Zylinderkopfschraube flach
Cylinder head screw, flat head
Vite testa cilindrica ribassata ev-2

Acciaio 
Steel 
Stahl

Materiale:
Material:
Werkstoff:

Classe di resistenza:
Property class:
Widerstandsfähigkeit:

8.8 (800 N/mm²)
8.8 (800 N/mm²) 
8.8 (800 N/mm²)
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4 7 2,8 2,5 14
5 8,5 3,5 3 16
6 10 4 4 20
8 13 5 5 22
10 16 6 7 26
12 18 7 8 30
16 24 9 12 38

M D K SW L1 

Esempio di ordinativo: MxL      Order example: MxL      Bestellbeispiel: MxL 

Note:
Notes:
Aufzeichnungen:

Fornite con o-ring *  da rimuovere prima dell’utilizzo
Supplied with o-ring *  must be removed before use
Geliefert mit O-Ring *  vor der Verwendungs

Schulterführungsschraube
Guiding shoulder screw
VITE A COLLETTO CON DISTANZIALE RETTIFICATO - KRT evr-2

Esempio di ordinativo: MxL      Order example: MxL      Bestellbeispiel: MxL 
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6 6 10 15
8 6,5 12,5 19
10 7,5 15 23
12 9 17,5 27
16 11 23 34

M K D1 D2

Classe di resistenza:
Property class:
Widerstandsfähigkeit:

12.9 (1200 N/mm²)
12.9 (1200 N/mm²)
12.9 (1200 N/mm²)

DIN 7984


