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Schieberhalte rechteckige
Rectangular slide retainer
ritensore rettangolare per corsoio sli-1 / sli-2

SLI-1 37,95 15,75 17,27 17,78 7,62 6,32 12,67 27,94 20,38 M3 11 1,25 - 1,90
SLI-2 58,22 25,30 26,89 26,67 11,43 9,78 21,84 41,91 27,94 M6 22 0,65 - 1,25

COD. A B B1 C D E F X Y M KG. EXTRA CORSA

Esempio di ordinativo: Codice      Order example: Code      Bestellbeispiel: Code 

~ 52 HRC 
~ 52 HRC 
~ 52 HRC

1.2767 
1.2767 
1.2767

Acciaio:
Steel:
Stahl:

Durezza:
Hardness: 
Härte:

Trattamento:
Treatment:
Behandlung:

Temprato 
Hardened 
Gehärtet

Rundschieberhalte
Round slide retainer
Ritensore tondo per corsoio sli-3

SLI-3 12,65 8,64 3,8 3,68 7,49 3,8 1,9 M2 3,5 0,50 - 0,75

COD. D1 C D E F X Y M KG. EXTRA CORSA

Esempio di ordinativo: Codice      Order example: Code      Bestellbeispiel: Code 

~ 52 HRC 
~ 52 HRC 
~ 52 HRC

1.2767 
1.2767 
1.2767

Acciaio:
Steel:
Stahl:

Durezza:
Hardness: 
Härte:

Trattamento:
Treatment:
Behandlung:

Note:
Notes:
Aufzeichnungen:

Note:
Notes:
Aufzeichnungen:

Temprato 
Hardened 
Gehärtet

Max. 250°C 
Max. 250°C 
Max. 250°C 

Max. 250°C 
Max. 250°C 
Max. 250°C

Over stroke 
Extra hub

Over stroke 
Extra hub
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Schiebersicherung kompakt
Compact slide retainer
Ritensore compatto per corsoio rct

Esempio di ordinativo: A      Order example: A      Bestellbeispiel: A 

~ 58 HRC 
~ 58 HRC 
~ 58 HRC

Temprato
Hardened
Gehärtet

Acciaio:
Steel:
Stahl:

Durezza:
Hardness: 
Härte:

16 38 7,7 25 8 M6 10
20 48 8,7 32 10 M8 14
24 57 9,7 37,5 12 M10 18

8 7,6 10 4 5
10 8,6 11 5 6
12 9,6 12 6 8

A B C E R V KG. I G J L M

schieberhalte - datem fÜr die montage
slide retainer - data for mounting
Ritensore per corsoio - dati per montaggio sli-1 / 2 / 3

Corsa / Stroke / Hub


