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Endschalter

Endschalter dünn für die Einbettung

Limit switch

Limit switch thin for embedding

FineCorsa

FineCorsa sottile da incasso

swc-1 / 2

swc-3

Tensione Voltage Spannung 240V 240V
Corrente Current Strom 5A 5A
Contatti Contacts Anschluss 1NO / 1NC 1NO / 1NC

Protezione Protection Sicherung IP67 IP66
Poli Poles Pole 2 2

Temp. Max: Temp. Max: Temp. Max: 70°C 70°C
Temp. Min: Temp. Min: Temp. Min: -25°C -25°C

Tensione Voltage Spannung 48V
Corrente Current Strom 1A
Contatti Contacts Anschluss 1NO / 1NC

Protezione Protection Sicherung IP 31
Poli Poles Pole 2

Temp. Max: Temp. Max: Temp. Max: 79°C
Temp. Min: Temp. Min: Temp. Min: -25°C

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN SWC-1 SWC-2

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN SWC-3

SWC-1 SWC-2


