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ebu-5b

+0,006 / +0,010 24 / 25 40 63 50 43 63 M5
+0,008 / +0,012 30 / 31 48 72 58 47 72 M5
+0,008 / +0,012 40 / 41 58 83 70 52 80 M6
+0,008 / +0,012 50 / 51 70 103 86 58 100 M8
+0,008 / +0,012 63 85 120 100 57 100 M8

D1 * D1 D2 D3 D4 L1 L VITE - SCREW - SCHRAUBEN

Esecuzione: Il riporto in bronzo per lo scorrimento è eseguito con tecnologia Pedrotti

Ausführung: Die Bronzebeschichtung zum Gleiten wird mit Pedrotti-Technologie ausgeführt
Execution: Bronze overlay for sliding performed using Pedrotti technology 

bussola di guida con collare, fori di fissaggio e riporto in bronzo
guide bush with collar, fastening holes and bronze overlay
führungsbuchse mit bund und bronzebeschichtung

Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Da cementazione con bronzo
Case hardened with bronze
Einsatzhärtung mit Bronze

Durezza:
Hardness: 
Härte:

HRC 60-62
HRC 60-62
HRC 60-62

Esempio di ordinativo: D1      Order example: D1      Bestellbeispiel: D1

ebu-6

+0,006 / +0,010 15 / 16 26 30 M24x1,5 45 14 20 38 8
+0,006 / +0,010 17 / 18 28 34 M26x1,5 50 14 25 40 8
+0,006 / +0,010 19 / 20 30 34 M28x1,5 55 17 26 42 8
+0,006 / +0,010 24 / 25 36 40 M35x1,5 55 17 26 50 8
+0,008 / +0,012 30 / 31 45 49 M45x1,5 65 19 32 65 10
+0,008 / +0,012 40 / 41 55 59 M55x2 75 24 32 75 11
+0,008 / +0,012 50 / 51 70 74 M65x2 80 25 38 85 12

D1 * D1 D2 D3 M L L1 L2 D S

Esempio di ordinativo: D1      Order example: D1      Bestellbeispiel: D1

bussola di guida con collare filettata, con ghiera
threaded guide bush with collar and ring nut
führungsbuchse mit gewindebund und  ring

Acciaio: 
Steel: 
Stahl: 

Da cementazione 
Case hardened
Einsatzhärtung

Durezza:
Hardness: 
Härte:

HRC 60-62
HRC 60-62
HRC 60-62


