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Esempio di ordinativo: Codice      Order example: Code      Bestellbeispiel: Code 

needle - shaped diamond file kit 140 mm
satz diamantnadelfeilen 140 mm

kit lime diamantate ad ago 140 mm

Piatta 4 lati - Flat 4 sides - Flach 4 Seiten 5,5 x 1,5 LP140

Triangolare - Triangular - Dreieckig 4 x 4 LT140

Quadrata - Square - Quadratisch 3 x 3 LQ140

Mezza tonda - Half circle - Halbrund 5 x 2 LH140

Rotonda - Circular - Rund 3 LR140

Coltello - Knife - Messer 5 x 2 LK140

PROFILO FORMA SEZIONE (mm) COD.

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza totale 140 mm
Lunghezza parte diamantata 70 mm
Gambo Ø 3 mm
Granulometria diamante D126 per impiego
universale

Technical characteristics:
Total length 140 mm
Length of diamond coated section, 70 mm
Shank Ø 3 mm
Diamond particle size D126 for universal use

Technische Eigenschaften:
Gesamtlänge 140 mm
Diamantbestückte Länge 70 mm
Schaft Ø 3 mm
Diamant-Korngröße D126 für universellen
Einsatz

Utilizzo: Per lavorazioni di carburo di tung-
steno, acciaio temperato e nitrurato, cera-
miche, ferrite, vetro, pietre dure e preziose, 
X\HYaP��ÄIYL�KP�JHYIVUPV

Application: For processing tungsten car-
bide, hardened and nitrided steel, ceramics, 
ferrite, glass, hard and precious stones, quar-
[a�HUK�JHYIVU�ÄILY

Anwendung: Zur Bearbeitung von Wol-
framcarbid, gehärtetem und nitriertem 
Stahl, Keramik, Ferrit, Glas, Halbedelstein 
und Edelstein, Quarz, Kohlenstoffaser
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