
 

SERIE 82AF 
 
 
 

RUOTE PNEUMATICHE ANTIFORATURA SCOLPITE 
NUCLEO IN POLIPROPILENE 
SUPPORTO FISSO TIPO NL 

 
 
 
 
 

 
 
 
Descrizione ruota 
 

 
 

 
Rivestimento: in poliuretano espanso scolpito. 
Nucleo: in polipropilene rosso. 
Organi di rotolamento: mozzo con cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in materiale 
plastico. 
 
 
 
 

 
 
Descrizione supporto 
Supporto leggero tipo NL (portata massima 70 daN) 

 
 
 
 
 
Supporto costituito da una forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente 
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