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Tee 90°
T-Stuk 90°

T-Stück 90°

Te 90°

Ti  90°

Te 90°

PVC

PVC

PVC

TYPE A

TYPE B

TYPE C

TYPE A

*  Straight threaded  

Rechte schroefdraad 

Geradem gewinde 

Filetage droit 

Filetto diritto 

Recto rosca

Art.code  d1 d2 Z1 Z2 B C Type PN Quantity

2.05.015 20 3/4” (M) 11 17 16 17 A 16 250
2.05.020 25 3/4” (M) 14 20 19 17 A 16 300
2.05.025 25 1” (M) 14 20 19 19 A 16 250
2.05.030 32 3/4” (M) 17 23 22 17 A 16 200
2.05.035 32  1” (M) 17 23 22 19 A 16 200

2.05.041 1” (M) 32 31 20 19 22 B 10 250
2.05.046 32 1 1/4” (M) 17 23 22 19 A 10 225
2.05.051 1 1/4” (M) 32 26 17 21 22 B 10 175
2.05.056 1 1/4” (M) - 26 - 21 - C 10 175
2.05.060 40 1” (M) 23 27 26 19 A 16 125

2.05.066 40 1 1/4” (M) 23 27 26 21 A 10 140
2.05.067 1 1/4” (M) 40 27 23 21 26 B 10 150
2.05.071 40 1 1/2” (M) 23 27 26 21 A 10 130
2.05.075 50 1” (M) 28 33 31 19 A 16 90
2.05.081 50 1 1/4” (M) 28 33 31 21 A 10 90

2.05.086 50 1 1/2” (M) 28 33 31 21 A 10 90
2.05.090* 63 1” (M) 34 42 38 19 A 16 50
2.05.095* 63 1 1/4” (M) 34 42 38 21 A 16 45
2.05.100* 63 1 1/2” (M) 34 42 38 21 A 16 40
2.05.105* 63 2” (M) 34 42 38 26 A 16 40

2.05.110* 75 1 1/4” (M) 40 50 44 21 A 16 30
2.05.115* 75 1 1/2” (M) 40 50 44 21 A 16 30
2.05.120* 75 2” (M) 40 50 44 26 A 16 28


